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1. INTRODUCCION

GE_FILES es el software que permite explotar los datos recogidos por el GE_POWER (eventos,
sucesos, histéricos de medidas,...) de manera off-line, sin necesidad de comunicaciones.

Para poder realizar el estudio de estos datos con el GE_FILES, es necesario recoger previamente
los ficheros almacenados por el GE_POWER en la subestacion; estos ficheros se pueden obtener
mediante una opcién del GE_POWER.

Seré necesario también disponer de la base de datos de la subestacion en estudio, de los ficheros
de configuracién y las bases de datos de los relés que forman parte de ella.

Con estos datos, el usuario sera capaz de visualizar los listados de los eventos recogidos en la
subestacion, sucesos, oscilos, histéricos de operaciones realizadas, y por Ultimo, informes en
forma de tablas o graficas de las medidas recogidas.
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2. INSTALACION Y ENTORNO

La instalacion de GE_FILES se realiza mediante los discos o CD destinados a ello. Se ejecuta el
“setup.exe” y se siguen los pasos del programa de instalacion. El grupo por defecto para la
instalaciéon del GE_FILES es, como para el resto de programas de la serie GE_NESIS, el grupo
GE_NESIS, y el path por defecto sera “\GE_NESIS".
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3. OPCIONES DE ARRANQUE

El programa GE_FILES estaba pensado en un principio para la visualizacion off-line de datos
recogidos en la subestacion. Esta forma de trabajo supone que el usuario se encuentra en un
puesto de trabajo, con un ordenador aislado de la subestacion. Ademas debe tener la posibilidad
de visualizar datos de distintas subestaciones en el mismo ordenador. Para trabajar de esta forma,
se inicia el programa ejecutando el fichero “Ge_files.exe” o pulsando el icono correspondiente. En
este caso, una vez arrancado el programa se selecciona la subestacion con la que se quiere
trabajar, y en cualquier momento se podra cambiar a otra subestacion sin necesidad de salir del
programa.

Pero es necesario también una segunda forma de trabajo, la que se daria en la propia subestacion,
en el entorno en el que se esta ejecutando el GE_POWER. En este caso, para arrancar el
GE_FILES se utiliza una opcion del GE_POWER, que arranca el programa pasandole como
parametro la base de datos de la subestacion con la que se esta trabajando (esto se simularia
también ejecutando el programa desde la linea de comandos: “Ge_files.exe
c:1Ge_nesisin2\config\BDSubest.cfg”). De esta forma, una vez que arranca el GE_FILES no se
puede modificar la subestacion de trabajo.

Otra diferencia que hay entre las dos formas de trabajo, es el path donde el GE_FILES va a buscar
los datos, los ficheros de trabajo.

= En el caso de trabajo on-line (0 pasando como argumento al programa el nombre de la base

de datos), GE_FILES busca los ficheros en el mismo lugar donde los almacena el
GE_POWER, ya que supone que se encuentra en el mismo PC donde se esta ejecutando el
GE_POWER. Este path es “|Ge_nesisin2|Ge_powerlfiles|” y los subdirectorios que estan por
debajo de éste: Eventos, Oscilos, Sucesos, Historicy Demanda, es decir,

“|Ge_nesis\n2\Ge_powerlfiles\Eventos”

“|Ge_nesis\n2\Ge_powerlfiles\Oscilos”

“|Ge_nesisln2\Ge_powerlfiles\Sucesos”

“|Ge_nesis\n2\Ge_powerlfiles\Historic”

“|Ge_nesisin2\Ge_powerlfiles\Demanda”

» En el caso de trabajo off-line, (cuando no se le pasan argumentos desde la linea de
comandos), se crean subdirectorios por debajo de los anteriores, uno por cada subestacion, de
forma que se pueda trabajar con mas de una subestacion en el mismo PC sin mezclar sus
datos. Por ejemplo, para trabajar con una subestacion con base de datos BDSubest.cfg, el
programa crea los subdirectorios:

“|IGe_nesisin2\Ge_powerlfiles\Eventos\BDSubest”
“|IGe_nesisin2\Ge_powerlfiles\Oscilos\BDSubest”
“|Ge_nesisin2\Ge_powerlfiles\Sucesos\BDSubest”
“|Ge_nesisin2\Ge_powerlfiles\Historic\BDSubest”
“|Ge_nesis\n2\Ge_powerlfiles\Demanda\BDSubest”
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4. MENU PRINCIPAL DE PROGRAMA

Al arrancar el GE_FILES aparece el menu principal de programa, asi como una barra de
herramientas con algunas de las opciones del menu principal, representadas por botones.

Salr  Subestacion  Cargaribicheroz  AnalizaFichero:  Sistema

2| 4|3 =@ | & |

W

.?._‘.
25T

Las opciones del menu principal, explicadas brevemente, son las siguientes:

Salir: permite abandonar el programa

Subestacién: posibilita la seleccion de una base de datos de subestacion.
CargarFicheros: carga en los paths adecuados los ficheros de datos.
AnalizarFicheros: permite la explotacién de los ficheros de datos.
Sistema: presenta distintas opciones generales de sistema.

La forma de trabajo seria la que sigue. Una vez arrancado el programa, aparece la ventana
principal, con el mena principal. Si se le ha pasado como argumento en la linea de comandos el
nombre de la base de datos de subestacion, apareceran deshabilitadas las opciones de
Subestacion'y CargarFicheros. En caso contrario, deberemos seleccionar la subestacion en primer
lugar, y a continuacion, y si no disponemos ya de ellos, cargaremos los ficheros de datos con la
opcioén CargarFicheros. En este momento se puede proceder a la visualizacion de los diferentes
datos recogidos por el GE_POWER, mediante la opcién del menl AnalizarFicheros. Si se quiere
cambiar de subestacion, en el caso de estar habilitada la opcién (forma de trabajo off-line), se
selecciona la nueva mediante la opcion Subestacion.

En la parte inferior de la pantalla aparece una etiqueta con el nombre de la subestacion actual (y su
base de datos).

A continuacion se estudian las diferentes opciones del menu en detalle.

4.1 SUBESTACION

il Al pulsar este botén o la opcién correspondiente del menu principal, aparece en pantalla un
cuadro de didlogo para seleccionar la base de datos de la subestacidn. Al seleccionar una
determinada base de datos, quedan fijados los paths en los que el programa va a ir a buscar los
ficheros de datos.

4.2 CARGARFICHEROS

L
ﬁl Al pulsar este botdn, o la opcidn correspondiente del mend, aparece un cuadro de dialogo
para seleccionar el path desde donde se van a cargar los ficheros de datos.
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Esta opcion es vélida cuando los ficheros se han recogido desde el GE_POWER, que almacena
los ficheros en disketes, agregando ademas cierta informacién relativa a la subestacion.

Si los ficheros han sido recogidos de cualquier otra forma, copiandolos desde el directorio

ge_nesislge_powerlfiles y sus subdirectorios, habrd que volver a copiarlos en los directorios
correspondientes en el PC donde se quiere trabajar con el GE_FILES.

4.3 ANALIZARFICHEROS

Al pulsar esta opcién del menu principal aparece un submenu para seleccionar el tipo de datos que
se desea estudiar.

Eventoz

Sucesoz

Qacilos

Histaricos de Operaciones
Higtaricos de Medidaz »

4.3.1 EVENTOS

._.i Se puede acceder a la pantalla de eventos pulsando este botén, o la opcién del menu
AnalizarFicheros-Eventos.

—_ Eventos
R |

Posicion | Fecha | Hora | Evento | Estado =

L-1 ALCANICES 13/01/00 16:56:06.917 REENGANCHADOR FUERA SERVICIO i

L-1 ALCANICES 13/01/00 16:56:26.245 SECC. 89-2-1 Y 89-2-2 ABIERTOD i

L-1 ALCANICES 13/01/00 16:56:29.509 SECC. 89-2-1 Y 89-2-2 CERRADOD i

L-1 ALCANICES 13/01./00 16:56:33.525 SECC. 89-2-1 Y 89-2-2 DESCONOCIDO i

L-1 ALCANICES 13/01./00 16:56:35.278 SECC. 89-2-1 Y 89-2-2 NO DESCONOCIDO o

L-1 ALCAMICES 1340100 16:56-:38.532 SECCIONADOR 89-2-3 ABIERTO i

L-1 ALCAMICES 13401700 16:56:50.299 ESTADOD L/T EN LOCAL i B

L-1 ALCAHICES 13401700 17:08:07.753 INTERBUPTOR ABIERTOD i

L-1 ALCANICES 13/01/00 17:08:10.848 INTERRUFTOR CERRADD ¥

L-2 OBRAS 13/01/00 17:08:25.369 INTERRUFTOR CERRADD ¥

L-1 ALCANICES 13/01/00 17:10:14.896  69L ACTUADD 51 ¥

L-1 ALCANICES 13/01/00 17:10:19.152  69L ACTUADO NO =

L-3 VILLA DE PERA 14/01/00 10:1%:07.458 ESTADD EN CUADRO COMECTADO ¥

Nivel 2 14/01/00 11:05:32.227 Fallo COMMs L-1 ALCANICES = -
Posiciones =

|7 LT ALCANICES

¥ L-2 ORRAS

¥ L-3 VILLA DE PERA

¥ L-4 CASTRO |

[¥7 L-5 CASTRO Il

|7 44 TRAFO-1 44/13.2

[#7 L-2 LOSACIO (44 k¥)

|7 Nivel 2 |

10
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La pantalla de eventos es tal como aparece en la figura. En la parte superior aparecen una serie de
botones para realizar las diferentes funciones posibles.

- il Salir

T

El Abrir un fichero de eventos : aparece la lista de los ficheros de eventos
disponibles en el directorio de trabajo, y permite seleccionar los ficheros que se
deseen visualizar. El formato del nombre de estos ficheros es

aaaammdd.eve

siendo aaaa, mm y dd el afio, mes y dia respectivamente de la fecha en que se
generd el fichero.
No se permite seleccionar ficheros de otro directorio distinto; esto es para evitar abrir
ficheros que se hayan recogido en otra subestacion, y que por lo tanto no serian
coherentes. Para visualizar ficheros correspondientes a otra subestacion habria salir
de esta pantalla , y seleccionar mediante la opcién del mend general Subestacion la
base de datos correspondiente a la subestacién con la que se desea trabajar.

A
- Z_l‘l Ordenar por orden alfabético : se ordenan los eventos por orden alfabético de los
nombres de los equipos.

@l Ordenar por fechas : se ordenan los eventos en orden cronolégico, siendo el
primero de la lista el mas reciente.

- @l Imprimir : se imprime la lista de eventos de los ficheros abiertos.

En el centro de la pantalla, debajo de los botones de funciones, aparece la lista de eventos de los
ficheros que se han seleccionado.

En la parte inferior de la pantalla aparece la lista de las posiciones de la subestacion. En esta lista

se seleccionan las posiciones cuyos eventos se quieren visualizar. Si se deselecciona una posicion
de esta lista, sus eventos se eliminaran de la lista de eventos.

4.3.2 SUCESOS

)

£it|  pulsando este boton o la opcién correspondiente del mend Analizar Ficheros-Sucesos, se
accede a la pantalla de sucesos.

11
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—._Sucesos
DEEDE |
Posicidn I Fecha | Hora | Suceso &
LA SOTONERA 10705799 14:17:38756 Relé fuera de servicio
LA SOTONERA 10705499 14:17:38756 Cambio de ajustes
LA SOTONERA 10405799 11:45:40818 Reenganchador bloqueado
LA SOTONERA 10405499 11:45:40818 Orden bloqueo reenganchador
ALTA DE TRAFD 16706700 16:05:14755 Cierre interruptor
ALTA DE THAFO 16/06/00 16:05:14755 Activacion entrada digital 1
ALTA DE THAFO 16706400 16:05:14743 Activacion entrada digital 2
ALTA DE TRAFO 16406400 16:01:35826 Cierre interruptor
ALTA DE TRAFO 16406400 16:01:35826 Activacion entrada digital 2
ALTA DE THAFO 16/06/00 16:01:35821 Activacion entrada digital 1
BAJA DE TRAFO 16706400 16:06:13840 Activacion entrada digital 1
BAJA DE TRAFO 16/06/00 16:06:13839 Activacion entrada digital 1
BAJA DE TRAFD 16706700 16:06:13838 Cierre interruptor
BAJA DE TRAFD 16/06/00 16:06:13838 Activacion entrada digital 1 r
BAJA DE TRAFO 16706400 16:06:13831 Activacion entrada digital 2
BAIA DF TRAFN 160600 16-01-38109 Ciarra intarcantbar
Posiciones =] Estados - Medidas 1=
¥/ LA SOTOMERA |1 Inicio de programa 12 0.00
¥ HUESCA M. |1 Cambio ajustes la 0.00
|-1 REMFE-TARDIENTA |-1 Escritura contadores b 0,00
Y ALTA DE TRAFOD |1 Cambio configuracion lc 0,00
|¥7 BAJA DE TRAFO |1 Trigger externo In 0.00
l#7 BARBA DE ALTA |1 Trigger comunicaciones Yah 0.00
|*{ BARRA DE BAJA |-1 Orden bloqueo 73 Ybc 0,00
[ AUXILIAR DE TRAFO |1 Orden desbloqueo 79 Yca 0,00
|| RUBBER +| [T EP14 = B

En la parte superior de la pantalla aparecen una serie de botones que tienen la misma
funcionalidad que la explicada para los eventos: Salir, Abrir ficheros, Ordenar por Fecha, Ordenar
Alfabéticamente e Imprimir.

El formato del nombre de los ficheros de sucesos es igual que para los ficheros de eventos, pero
con la extensién suc. Seria:

aaaammdd.suc
siendo aaaa, mmy dd el afio, mes y dia respectivamente de la fecha en que se genero el fichero.

En la parte inferior izquierda aparece la lista de posiciones, donde se seleccionan aquellas
posiciones cuyos sucesos se quieren visualizar en pantalla.

Por Gltimo, y también en la parte inferior de la pantalla, aparecen otras dos listas de elementos:

Estados y Medidas. Al seleccionar un suceso, se muestran en estas dos listas los estados y
medidas asociados, con el valor que tenian en el momento en que se produjo dicho suceso.

4.3.3 OSCILOS

t Al pulsar este boton, o su opcién correspondiente del menu, Analizar Ficheros-Oscilos,
aparece una ventana como la de la figura.

12
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—_Dscilografia

Bala DE TRAFD
ALTA DE TRAFD

BARRA DE ALTA
EARRA DE B,

L LI

Modelo:DMS3T2D*32*005A
Miamero Oscilo: 52
Fecha:1999/03116 17:59:57.073
Causa:

RIGGER COMUNIC.

Frecuencia:hi Hz

Yisualizar Cancelar

La ventana presenta tres recuadros:
- Lalista de posiciones de subestacion

- Lalista de oscilos de la posicion seleccionada en la lista de posiciones, con el formato
“fecha + nimero de oscilo”.

- La cabecera del oscilo seleccionado en la lista de oscilos

En la ventana aparecen también dos botones. Al pulsar el botén Visualizar se arranca el programa
de visualizacion de oscilografia GE_OSC. Y con el botén Cancelar se abandona la pantalla de
oscilos.

4.3.4 HISTORICOS DE OPERACIONES

28 Pulsando este botdén o la opcién correspondiente en el mend, Analizar Ficheros-Historico
de Operaciones, accedemos a una pantalla como la de la figura. En esta pantalla aparecen los
botones de Salir, Abrir fichero e Imprimir, con la misma funcionalidad que en los casos de Eventos
y Sucesos. El formato del nombre de los ficheros es también como en los casos anteriores, pero
con extension hst (aaaammdd.hst). Al seleccionar los ficheros, aparecen en la lista una serie de
operaciones realizadas en la subestacion, con la identificacion del usuario que las realizé. Estas
operaciones son accesos o salidas del sistema, maniobras,...

13
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—_ Historicos de Operaciones

i = 8l |

Fecha Hora Descripcion =
01/03/99 14:25:38.035 STOP CONCENTRADOR
01/03/99 19:24:51_33 START CONCEMTRADOR
01/03/99 19:25:18.990 START N2 User 00000 NIVEL_ACCESO 00
01/03/99 19:25:32.159 POS:11 CPU:1 H2 MANIOERA ESCRITURA 04 CORRECTO —
01/03/99 19:25:33.661 LOGIN User -0003 NIVEL_ACCESOD 00
01/03/99 19:27:09.159 POS5:11 CPU:1 H2 MANIOBERA COMFIRMACION 04 INCORRECTO
01/03/99 19:27:41.946 START COMCEMTRADOR
01/03/99 19:27:59.441 START N2 User 00000 NIVEL_ACCESO 00
01/03/99 19:28:12.039 PO5:11 CPU:1 H2 MANIOERA ESCRITURA 04 CORRECTO
01/03/99 19:28:13.291 LOGIN User -0003 NIVEL_ACCESD DO
01/03/99 19:29:32.70% PO5:11 CPU:1 M2 MANIOERA COMFIRMACION 04 CORRECTO
01/03/99 19:29:55.458 PO5:11 CPU:1 H2 MANIOERA ESCRITURA 03 CORRECTO
01/03/99 19:30:05.612 PO5:11 CPU:1 M2 MANIOERA COMFIRMACION 03 CORRECTO
01/03/99 19:30:21.43% STOP COMCENTRADOR
01/03/99 19:44:07. 924 START CONCEMTRADOR
01/03/99 19:44:30.486 START N2 User 00000 NIVEL_ACCESD 00
01/03/99 19:44:47 581 LOGIN Uszer -0003 NIVEL_ACCESD DO
01/03/99 19:48:48.036 START CONCEMTRADOR
01/03/99 19:50:07_ 431 STOP W2 Uger 00000 NIVEL_ACCESD 00
01/03/99 19:50:52 325 START CONCEMTRADOR
01/03/99 193:51:09.980 START N2 User 00000 NIVEL_ACCESD 00
01/03/99 19:51:23.951 LOGIN User -0003 NIVEL_ACCESD 00
01/03/99 19:52:25.810 P0S5:13 CPU:1 H2 HANIOBERA ESCRITURA 04 CORRECTO
01/03/99 19:52:27_ 061 POS5:13 CPU:1 H2 MANIOERA COMFIRMACION 04 CORRECTO
01/03/99 19:52:32.539 PO05:13 CPU:1 H2 MANIOERA ESCRITURA 03 CORRECTO
01/03/99 19:52:33.791 POS5:13 CPU:1 N2 MANIOBERA COMFIRMACION 032 CORRECTO bl

435 HISTORICOS DE MEDIDAS

L%ij Al pulsar esta opcién o el menu correspondiente Analizar Ficheros-Histérico de medidas,
se despliega el menu

E voluzian en el Tiempo
Tiempoz de Funcionamignto

Con la primera opcién Evolucion en el Tiempo se visualiza en pantalla, en forma de tablas o
curvas, los diferentes valores que ha tomado una medida a lo largo del tiempo. Por otra parte la
opcién Tiempos de Funcionamiento nos da una idea del tiempo que una medida ha estado en
diferentes rangos de valores, y se presenta en pantalla en forma de tablas.

4.3.5.1 EVOLUCION EN EL TIEMPO

Como ya se ha comentado, esta opcion permite visualizar en pantalla la evolucién que los valores
de una medida han llevado en el tiempo.

Al seleccionar esta opcién, se presenta en pantalla una ventana en la que se configuran los
detalles para la presentacién del informe.

14
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Formato de Informe: Informe de Evolucion
Salr  Formato
Nombre del Informe: | El |
Fizheroz |
Seleccione rango de fechas (A-M-D-H-M):
" Ultima hora " Una hara
& Uliimo dia 000 =1 =5 =l 15 =ffe2 =l © Undia
= Ultima semana " Una zemana
2000 (= {{1 - |6 - - -
= Ulkima mes I JI JI J |15 J|42 J = Un mes
I~ Medias MEXimo Maximo Contadores
Horario [Diario Horarios
Minimo Minimo Contadores
M Muestras r Horario [Drario [Diarios
Cancelar o= eI, Siguiente --x HeiaElEaT

- Nombre del Informe : texto informativo.

- Tipo de Informe : posibilidad de visualizar el informe en forma de curvas o de tablas,

mediante los botones

- Rango de Fechas: se debe seleccionar el rango de fechas para el cual se quiere
visualizar el informe de medidas. Hay una serie de recuadros en los que se selecciona
la fecha inicial (recuadros superiores) y la final (recuadros inferiores). En estos
recuadros se selecciona, de izquierda a derecha: afio, mes, dia, hora, minutos.

|znnu j|1 j|5 =] |15 j|42j

Para facilitar la seleccion del rango de fechas hay una serie de opciones. Las de la
izquierda: Ultimo mes, Ultima semana, Ultimo dia o Ultima hora, parten de la fecha y
hora actual del sistema, consideran esta la fecha final, y a partir de esta calculan la
fecha inicial dependiendo de la opcién seleccionada.

La lista de opciones de la derecha: Un mes, Una semana, Un diay Una hora, tiene en
cuenta la fecha inicial configurada en los recuadros superiores, y a partir de ésta
calcula la fecha final, dependiendo de la opcién seleccionada.

- Tipo de valores: tipo de valor que se presenta en pantalla. Se puede seleccionar entre
Medias, Muestras, Maximos y Minimos Horarios, Maximos y Minimos Diarios,
Contadores Horarios y Contadores Diarios. S6lo habra informacién en los ficheros de
aquellos tipos de valores que haya almacenado el GE_POWER en la subestacion. Y
por su parte, el GE_POWER solo almacena los tipos de valores configurados
previamente en el GE_CONF y para las medidas configuradas.

15
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En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones activados: Cancelar para salir de esta
ventana a la ventana principal, y Siguiente para pasar a la siguiente ventana de configuracion de
informes de medidas.

En esta nueva ventana aparece, en el centro de la pantalla, una lista de las medidas que ha
encontrado en los ficheros disponibles, que pertenecen al rango de fechas configurado, y estando
guardadas como el Tipo de Valor seleccionado en la ventana anterior. En la figura siguiente
aparece esta lista de medidas, en la parte izquierda. Hay dos botones que permiten afadir
medidas a la lista de la derecha (que es la lista de medidas seleccionadas que se quiere incluir en
el informe) o eliminarlas de dicha lista porque no se quieren visualizar. Ademas hay dos cuadros de
texto que recuerdan la fecha inicial y final del rango que se ha configurado.

la [LA SOTOMERA) «| [ 15995-07-01 [00:20) la LA SOTOMERA)

Ib (LA SOTOMERA) — — - la [HUESCA M.

Iz (L& SOTONERA] | 1399-07-02 [00:20] Iﬁ}mﬂmﬂ_
VBB (L& SOTOMERA)
la (HUESCA M.

Afiadir ==
Ic [HUESCA M)
P (HUESCA M) o
O [HUESCA M =] << Elirninar

Por debajo de estas listas aparecen en la ventana otra serie de elementos:

- En caso de seleccionar el tipo de presentacién en forma de tabla: la plantilla de la tabla
del informe que se ha configurado, con los nombres de las medidas a visualizar en la
cabecera de las columnas.

- En caso de seleccionar el tipo de presentacion en forma de gréfica: tres botones con
los que se elige el tipo de grafica: curva, columnas o puntos, y otra casilla para
determinar si se quiere visualizar la grafica en tres dimensiones.

El mend de la parte superior de la pantalla presenta dos opciones: Salir, para volver a la pantalla
principal, y Formato, que a su vez tiene dos opciones: Seleccionar Formato y Guardar Formato.
Esto sirve para guardar en un fichero la configuracién del formato de un informe (nombre o titulo
del informe, tipo de valores y lista de medidas) para posteriormente poder leer estos datos del
fichero (con la opcion Abrir formato) sin tener que volver a configurarlos.

En la parte inferior aparecen habilitados los botones de: Cancelar, para volver a la ventana
principal; Anterior, para volver a la ventana anterior de configuracion de informes y Visualizar, para
ir a la pantalla de visualizacién de informes.

En el caso de que se haya seleccionado visualizar en forma de tabla, el informe que aparece en la
pantalla seria como el de la figura:

sulri;][r%?nm la ([HUESCA M.] | Ib [HUESCA N.]
0170771999 00:55 | 62 43 66
0170771999 01:00 | 63 42 65
0170771999 01:05 | 62 43 64
01/07/1999 01:10 | 61 42 65
0170771999 01:15 | 62 41 64
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Cada columna se corresponderia con los valores de las medidas sefaladas en la cabecera. Cada
fila se corresponde con un momento determinado, y la filas van en orden cronolégico. Puede ser
que haya celdas que se encuentren vacias: esto depende del intervalo de tiempo que se ha
configurado en el GE_CONF para almacenar el valor de cada una de las medidas.

En el caso de visualizar en forma de grafica, apareceria en la pantalla una representacion de los
valores de las medidas seleccionadas en forma de curvas, puntos o barras, dependiendo de la
opcion seleccionada. En caso de visualizar mediante curvas, se podria obtener una gréafica como la
de la figura:

T35

5 h T T
010741998 0107993 01071933 M o7nees
00:00 06:00 12:00 18:00

v W 2 HUESCAN] W OHUESCAM) W OALTADE TRAFD) [ lafALTA DE TRAFD) I Ic (RUBBER]
v ¥ IbHUESCAN) [ I [RENFE-TARDIENTA I Ib [ALTA DE TRAFO]

¥ Ic(LASOTOMERA] [ Ic(HUESCAN.] W Ic ALTA DE TRAFD) EEHENFE-TAHDIENTAI_ la [RUBBER)

v ¥ P HUESCA M) ¥ P (4LTADE TRAFD] ETFIUENFE-TAHDIENTAI_ Ib (RUBBER)

En la parte inferior de la pantalla aparece la lista de medidas disponibles en los ficheros en el rango

de fechas solicitado, y aparecen seleccionadas con un aspa v aquellas que se muestran en el
gréfico de curvas, y con el color con el que aparecen. Si se quiere afiadir una medida al grafico se
pincha con el ratdn en la casilla correspondiente para seleccionarla, y Io mismo para eliminarla del
grafico.

En la parte superior de la pantalla aparecen una serie de botones:

|

- , para Salir de esta pantalla;
- El para Grabar los datos en un fichero con formato Excel;

& , para Imprimir la tabla.
En el caso de representacion grafica de los datos, aparecen otros dos botones:

[ie]

- , para mostrar el editor propio del control utilizado para representar las curvas;

&l

- ,para ver en la parte inferior la lista de medidas disponibles (como se ve en la figura
anterior) o ver los datos representados en una tabla.

4.3.5.2 TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO
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Con la opcion Tiempos de Funcionamiento se muestra una tabla en la pantalla que nos da una idea
del tiempo que una medida ha estado en diferentes rangos de valores.

Al seleccionar esta opcion, se presenta en pantalla una ventana similar a la de la opcién anterior,
en la que se configuran los detalles del informe: nombre y rango de fechas, ademas de los limites
de las franjas de valores. El informe final va a reportar el tiempo en que cada medida ha
presentado un valor en cada una de estas franjas de valores. Por ejemplo, si se configuran los
limites que aparecen en la figura (0, 20, 30, 40, 50 y 60), conoceremos el nimero de minutos en
que una medida determinada a estado con un valor por debajo de 0 (en las unidades respectivas
de cada medida), con un valor entre 0 y 20, con un valor entre 20 y 30, etc.

Salr  Formato
Hombre del Informe: IF'rueI:uaInfu:-rme de Tiempos
Fizheroz |
Seleccione rango de fechas (A-M-D-H-M):
" Ulima hora i Una hara
€ Ultima dia (REINA | EAA | NG I KENAA | EER & Un dia
= Ultima semana " Una zemana
= Ulirne mes IHHH jl? jIE j |12 jIEE j i Unmes
Limites Franjas
L1 II] L3 ISEI L5 IEEI L? I L9 I
L2 |2III L4 |4III Lb IEEI LB I L1l]|
Cancelar | o= eI, | Siguiente --x | Yizualizar

Al pulsar el boton Siguiente>, se pasa a una pantalla equivalente a la del apartado anterior,
Evolucion en el tiempo, en la que a partir de la lista de medidas disponibles, se seleccionan
aguellas que se quiere que formen parte del informe.

Finalmente, pulsando el boton Visualizar, se presenta en pantalla la tabla con las medidas
seleccionadas, con el formato que se indica en la figura:
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Minimo Fecha <=0 |<=20|<=30|<=40|«=50|«<=60|> 60O|Maximo Fecha

VBB [LA 10 010771999 15:17 0 108 B4 255 (131 106 O 58 017071999 23:39
SOTOMERA]

la [HUESCA N 21 01/07/1999 20:55 0 1} 360 260 6O 0 0 45 0170741999 12:35

lc (HUESCA M. A 01/07/1999 23:15 0 0 0 125 | 200 235 120 &8 017071999 21:05

En la figura se presentan tres medidas diferentes, cada una en una fila de la tabla. Los nombres de
las medidas se presentan en la primera columna. Las columnas segunda y tercera se
corresponden con el minimo valor que ha tomado la medida en el rango de fechas configurado, y
el momento en que se ha recogido dicho valor. Las siguientes columnas representan el nimero de
minutos en que la medida ha estado entre los limites configurados. Minutos con la medida por
debajo de 0, minutos con un valor entre 0 y 20, etc. Por ultimo, las dos Ultimas columnas presentan
el maximo valor que ha tomado la medida y el momento en que se ha leido dicho maximo.

En la parte superior de la pantalla aparecen una serie de botones:

|

- , para Salir de esta pantalla;

&

, para Grabar los datos en un fichero con formato Excel;

& , para Imprimir la tabla.

4.4  SISTEMA

Esta opcién del mena general permite seleccionar el idioma de trabajo entre los siguientes:
Espafiol, Inglés, Francés, Portugués, Aleman e Italiano.
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